Technicky list /b Hoffmann Group

Digitalni c¢iselnikovy uchylkomér Bluetooth Rozliseni 0,01 mm, Rozsah
meéreni: 12,5mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 404301 12,5
GTIN

Trida artiklu 40N
Popis

Provedeni:

Robustni korpus skfiné s velkym svételnym indikacnim panelem a pfidavnym analogovym
ukazatelem. Usporny reZim a automatické opétovné zapnuti, absolutni systém. Min/Max/
Delta, tolerance, prepocitavaci faktor, AutoOff. Predvolba rozméru (Preset) libovolné hodnoty.
Moznost uloZeni dvou referen¢nich hodnot. Zména sméru pocitani.

Kompatibilni s volitelnou aplikaci HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma
pro Android a I0S.

Funkce:

IP54: Je dana ochrana proti stfikajici vodé ze vSech smérl a ochrana proti usazovani prachu
uvnitr (prachotésné) a také kompletni ochrana pred dotykem.

Rozsah dodavky:

Vcetné 1 baterie ¢. 081560 vel. CR2032.

Zvlastni prislusenstvi:

Datovy kabel ¢. 498948, akumulatorovy blok ¢. 404310 vel. PACK.

Technicky popis

Pfepinatelny odecet 0,0001 mm
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@ pouzdra

Kalibrovani

Rada

Art. ¢. obsazenych baterii / akumulatoru
Mezni chyba

Ochranna tfida IP
Upinaci stopka @ h6
Rozsah méreni

Tloustka pouzdra

Pocet obsazenych baterii
Méfici sila

Zdroj energie

Protokol o zkousce
Bezdratovy prenos dat
Bezdratovy pfenos dat

Bezdratovy pfenos dat

59,5 mm
c1
HCT
081560 CR2032
0,0012 mm
IP 54
8 mm
12,5 mm
32,9 mm
1
065-09N
Provoz s bateriemi
ZkuSebni protokol vyrobce
Mobilni aplikace HCT
HID (Human Interface Device)

Software vyrobce

Norma Vyrobni norma
Pfepinatelné rozliseni mm / palce
Rozhrani Rozhrani RS232C.
Rozhrani USB rozhrani
Rozhrani rozhrani Bluetooth
Méfici technika digitalni
Druh produktu Uchylkomér
Sluzby

Kalibrace DAkkSUchylkomér analogovy 0,01 a digitalni 003010125
0,01 /0,001 Maximalni rozsah méreni 12,5 mm !
KalibrovaniUchylkomér analogovy 0,01 a digitalni 0,01 / 023000 12,5

0,001 Maximalni rozsah méfeni 12,5 mm
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Prislusenstvi

Zalomeny drzak uchylkomér(i45° Upinaci délka 25 mm
Ocelovy dotyk Typ 18/2

Zalomeny drzak uchylkoméri60° Upinaci délka 50 mm
Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 70 mm
Tvrdokovovy dotyk Typ 16

Tvrdokovovy dotyk Typ 18/5

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 50 mm
Tvrdokovovy dotyk Typ 17

Ocelovy dotyk Typ 14/20

Tvrdokovovy dotyk Typ 18/6

Tvrdokovovy dotyk Typ 18/2

Zvedacek pro uchylkomér S_Dial WORK Rozsah méfeni 25

mm
Ocelovy dotyk Typ 11/30

Ocelovy dotyk Typ 20

Vykyvny dotyk

Ocelovy dotyk Typ 2

Ocelovy dotyk Typ 12

Tvrdokovovy dotyk Typ 14

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 60 mm
Ocelovy dotyk Typ 14/40

Ocelovy dotyk Typ 30/10

Tvrdokovovy dotyk Typ 2

Ocelovy dotyk Typ 18/6

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 10 mm
Ocelovy dotyk Typ 10

Ocelovy dotyk Typ 18/1

Zalomeny drzak uchylkoméri45° Upinaci délka 50 mm

434917 25
434900 18/2
434918 50
43492070
43491016
434910 18/5
434920 50
43491017
434900 14/20
434910 18/6
434910 18/2

434212 25

434900 11/30
434900 20
434912
434900 2
43490012
43491014
434920 60
434900 14/40
434900 30/10
434910 2
434900 18/6
43492010
434900 10
434900 18/1
434917 50
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Pfipojovaci kabel Typ USB2
Tvrdokovovy dotyk Typ 18/4

Zvedacek pro uchylkomér S_Dial WORK Rozsah méfeni
12,5mm

Ocelovy dotyk Typ 39

Tvrdokovovy dotyk Typ 10

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 20 mm
Ocelovy dotyk Typ 11/35

Ocelovy dotyk Typ 11/25

Ocelovy dotyk Typ 18/3

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 90 mm
Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 40 mm
Ocelovy dotyk Typ 14

Zalomeny drzak uchylkoméri60° Upinaci délka 25 mm
Ocelovy dotyk Typ 15

Tvrdokovovy dotyk Typ 18/3

Ocelovy dotyk Typ 29/10

Ocelovy dotyk Typ 18/4

Ocelovy dotyk Typ 28

Rubinovy dotyk Typ 2

Ocelovy dotyk Typ 11/15

Ocelovy dotyk Typ 14/30

Ocelovy dotyk Typ 18/5

Tvrdokovovy dotyk Typ 11

Ocelovy dotyk Typ 13

Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 80 mm
Tvrdokovovy dotyk Typ 18/1

Ocelovy dotyk Typ 14/15

Knoflikovy ¢lanek / zvlastni baterie Typ baterii CR2032
Ocelovy dotyk Typ 17

498948 USB2
434910 18/4

43421212,5

434900 39
43491010
434920 20
434900 11/35
434900 11/25
434900 18/3
434920 90
434920 40
434900 14
434918 25
434900 15
434910 18/3
434900 29/10
434900 18/4
434900 28
434915 2
434900 11/15
434900 14/30
434900 18/5
43491011
434900 13
434920 80
434910 18/1
434900 14/15
081560 CR2032
43490017
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Pfipojovaci kabel Typ R2 498948 R2
Ocelovy dotyk Typ 11/20 434900 11/20
ProdlouZeni pro méfici dotyky Délka L 30 mm 434920 30
Prodlouzeni pro méfici dotyky Délka L 100 mm 434920 100
Ocelovy dotyk Typ 16 434900 16
ProdlouZeni pro méfici dotyky Délka L 15 mm 434920 15
Ocelovy dotyk Typ 24 434900 24
Ocelovy dotyk Typ 11 434900 11
Ocelovy dotyk Typ 29/20 434900 29/20
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