Technicky list /% Hoffmann Group

MultiMaster AMM 500 Plus Top akumulatorova, Typ: 71293861

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 077816 71293861
GTIN 4014586895321
Trida artiklu 03F
Popis

Provedeni:

Vykonny MultiTool pro rychly postup prace (pfi pfestavbé a renovaci) s vice nez 30dilnym

prislusenstvim k fezani dreva a kovu, brouseni, oddélovani dlazdic a dalSimu.

Oscila¢ni nastroje s pfednim postavenim na trhu ve tfech rliznych vykonnostnich tfidach

(SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) v novém provedeni s upina¢em nastroju Starlock

(vylep3eny pfenos sily pro zvyseni pracovniho vykonu az o 35 %).

- Téméf neomezené moznosti pouziti (fezani, brouseni, Skrabani, déleni, pilovani) diky
oscila¢nimu pohybu (nizka tvorba prachu).

- Plynula elektronicka regulace otacek pro optimalni pouziti.

- Maximalni kvalita a stabilita diky kovové pfevodovce a priibéznému pouzivani
kulickovych a jehlovych lozisek.

- Optimalni manipulace diky ergonomickému designu s vlozkami Softgrip a nizké
hmotnosti.

Rozsah dodavky:

30dilna sada pfislusenstvi, odsavaci zafizeni a L-BOXX.

Vetné nabijecky a 2 akupackd AMPShare Li-lon (18 V/ 4 Ah). 1x pilovy list E-Cut Long-Life (10

mm), 2x pilovy list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilovy list E-Cut Long-Life (65 mm), 1x pilovy list

E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1x pilovy list z tvrdého kovu (@ 75 mm), 1x rasple z tvrdého kovu

(trojuhelnikova), 1x Spachtle, 1x brusna deska dérovand, 5x brusny list dérovany (K 60, 80, 120,

180), 1x odsavaci zafizeni, 1x rychlonabije¢ka GAL 1880 CV, 2x Li-lon akumulator (18 V/ 4 Ah),

1x plastovy kufr na naradi (L-Boxx 136).

Upozornéni:

Vhodné akumulatory naleznete pod ¢. 073851 — 073858.

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 05.04.2024 21:10 1/3



Technicky list /b Hoffmann Group

Technicky popis

Upinac nastroje

Napéti akumulator(

Hmotnost

Pocet kmitl

Zdroj energie

Pocet obsazenych akumulatort
Typ akumulatoru

Kapacita akumulatoru

Amplituda (oscila¢ni pohyb)

Starlock, Starlock Plus

18V
1,8 kg

11000 - 18500 min

Provoz s bateriemi

2
Li-lon
4 Ah
2 x 1,7 stupen

Oznaceni vyrobce AMM 500 PLUS TOP
Obal systémovy kufr (L-Boxx)
Vho9|r)y akumulator — dodavatel / typ akumulatoru / Bosch 18 V
napéti

Druh produktu Oscilatory
Prislusenstvi

Segmentovy pilovy list, TK, 2,2 mm @ pilového listu 90 mm 077865 90
Pilovy list, bimetalovy HSS, 5-dilny & pilového listu 100 077839 100
mm

Sortiment pilovych listd E-Cut, MiniCut3dilna Provedeni 077859 SET
SET

Segmentovy pilovy list, TK, 1,2 mm @ pilového listu 75 mm 07782975
Segmentovy pilovy list, diamant @ pilového listu 90 mm 077868 90
Segmentovy pilovy list, TK, 1,2 mm & pilového listu 90 mm 077829 90
Segmentovy pilovy list, diamant, 2,2 mm @ pilového listu 077867 90

90 mm

Pilovy list, cely z HSS, 5-dilny @ pilového listu 85 mm 077835 85
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Pilovy list, bimetalovy HSS @& pilového listu 100 mm
Segmentovy pilovy list, cely z HSS @ pilového listu 85 mm

Segmentovy pilovy list, diamant, 1,2 mm & pilového listu
75 mm

Pilovy list, cely z HSS @ pilového listu 85 mm

Segmentovy pilovy list, diamant, 2,2 mm @ pilového listu
75 mm

Sortiment pilovych listd E-Cut, dfevo + kov6dilna
Provedeni SET

Pilovy list, bimetalovy HSS, 5-dilny & pilového listu 85 mm

Segmentovy pilovy list, diamant, 1,2 mm @ pilového listu
90 mm

Segmentovy pilovy list, TK @ pilového listu 90 mm

Segmentovy pilovy list, bimetalovy HSS @ pilového listu
100 mm

Pilovy list, bimetalovy HSS @ pilového listu 85 mm

Segmentovy pilovy list, TK, 2,2 mm & pilového listu 75 mm

077838 100
077836 85

07783075

077834 85

077867 75

077848 SET

077839 85

077830 90

077828 90

077827 100

077838 85
077865 75
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