Technicky list /b Hoffmann Group

ol KYOCERA
Rovinna fréza 47,5° MFPNA45, s otvorem, @ D / pocet b¥iti Z: 100/8mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 222800 100/8
GTIN 4960664602445
Trida artiklu 250
Popis

Provedeni:

Vysoce vykonna rovinna fréza s dvoustrannymi pétiuhelnikovymi vymeénitelnymi bfitovymi
destickami. Kombinace uhlu nastaveni, provedeni prostoru pro tfisky, véetné geometrii a uhlu
fezu vymeénitelnych bfitovych desticek zajiStuji vynikajici obrabéci vykon, odvadéni tfisek,
Zivotnost a nizké fezné sily a diky tomu vysokou hospodarnost.

Technicky popis

Maximalni vnéjsi @ D, 113 mm
Maximalni hloubka fezu a, . 6 mm
Sroub pro vyménitelné desticky 229700
@ britu D¢ 100 mm
Vhodnd vyménitelna bfitova desticka PN.. 1205
Celkova délka L. 50 mm
Upinaci otvor @ 32 mm
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Pocet bfita Z 8
Provedeni stopky s otvorem
Uhel nastaveni k 47,5 stupen
Vnitini chlazeni ne
Strategie obrabéni HPC
Druh produktu rovinna fréza
Prislusenstvi

Upinaci Sroub 229700
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