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0l KYOCERE
PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Typ: GG

Udaje o objednavce

Artikové cislo 222815 GG
GTIN 4960664671151
Trida artiklu 25A
Popis

Upozornéni:
Smérné hodnoty pro a. = 0,3xD.
Posuv f, na zub: 0,06 — 0,25 mm

Technicky popis

Posuv f, na zub 0,06 — 0,25 mm
Typ GG

Pocet vymén/rezani 10

ISO kéd vymeénitelné britové desticky PNMU 1205 ANER-GH
Typ PR1510

Rezny material TK

Druh produktu Vymeénitelna bfitova

desticka pro frézovani
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Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod I1SO
GG(G) vhodny 180 m/min K
mokré max. omezené pouziti
mokré min. omezené pouziti
suché vhodny
Vzduch vhodny
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