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OFMT 050405 TR, HB7525, Typ: ST900

Údaje o objednávce

Artikové číslo 213320 ST900

GTIN 4045197454935

Třída artiklu 21A

Popis

Provedení:
Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a
broušená. Jemnozrnné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.
Typ: ST900
Rohový rádius: 0,5 mm
Posuv fz na zub: 0,17 mm

Technický popis

Posuv fz na zub 0,17 mm

Typ ST900

Rohový rádius 0,5 mm

Počet výměn/řezání 8

ISO kód vyměnitelné břitové destičky OFMT 050405 TR

Typ HB7525
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Řezný materiál TK

Druh produktu
Vyměnitelná břitová

destička pro frézování

Údaje o uživateli

Použití Vc Kód ISO

Ocel < 500 N/mm² vhodný 280 m/min P 

Ocel < 750 N/mm² vhodný 260 m/min P 

Ocel < 900 N/mm vhodný 200 m/min P 

Ocel < 1100 N/mm² omezené použití 135 m/min P 

Ocel < 1400 N/mm omezené použití 110 m/min P 

INOX < 900 N/mm² omezené použití 160 m/min M 

INOX > 900 N/mm² omezené použití 145 m/min M 

GG(G) omezené použití 170 m/min K 

mokré max. omezené použití   

suché vhodný   
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