Technicky list /% Hoffmann Group

ONEU 05T6 ANER, HU7810, Typ: ALU

Udaje o objednavce

Artikové cislo 213424 ALU
GTIN 4045197662873
Trida artiklu 21A

Popis

Provedeni:

Oboustranna s 2x8 bfity.

Doporuceni:

Pro nejvyssi kvalitu povrchu zvolte toleranci desticek E a zkombinujte ji se Sirokou
dokoncovaci destickou (destickami).

Upozornéni:

Smérné hodnoty pro a.=0,5 ... 1XD / a, max

Maximalni hloubka fezu a, . 3 mm

Typ: ALU

Posuv f, na zub: 0,23 mm

Technicky popis

Posuv f, na zub 0,23 mm

Typ ALU

Pocet vymén/fezani 16

ISO kod vymeénitelné bfitové desticky ONEU 05T6 ANER
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Typ HU7810
Rezny material TK
Maximalni hloubka Fezu ay max 3mm

Vymeénitelna britova

Druh produktu desti¢ka pro frézovani

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Koéd ISO
Hlinik, plasty vhodny 750 m/min N
Hlinik (kratkeé tfisky) vhodny 750 m/min N
Al>10% Si vhodny 500 m/min N
mokré max. omezené pouziti
suché vhodny

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 09.01.2023 21:13 2/2



