Technicky list

/% Hoffmann Group

MPHX 060202 TN, HB7720, Typ: UNI

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 217231 UNI
GTIN 4045197579003
Trida artiklu 29W
Popis

MPHX 060202 TN UNI Posuv f, na zub: 0,71 mm

Technicky popis

Typ UNI
Posuv f, na zub 0,1 mm

ISO kod vymeénitelné bfitové desticky MPHX 060202 TN
Typ HB7720
Rezny material TK

Druh produktu

Vymeénitelna britova
desticka pro frézovani

Udaje o uzivateli

Pouziti

V. Kéd ISO

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 09.01.2023 21:13

1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Ocel < 500 N/mm? vhodny 220 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 200 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 180 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? vhodny 65 m/min P
Ocel < 1400 N/mm vhodny 65 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodny 175 m/min M
INOX > 900 N/mm? vhodny 65 m/min M
GG(G) vhodny 175 m/min K
Uni vhodny

mokré max. omezené pouziti

suché vhodny
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