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SOMT 09T304 TR, HB7525, Typ: ST900

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 215069 ST900
GTIN 4045197554420
Trida artiklu 21A
Popis

Provedeni:

Maximalné stabilni vyménitelné desticky dle normovanych rozmér( ISO, pfesné slinované a
brousené. Diky jemnozrnné strukture velka houzevnatost a odolnost proti opotfebeni.
Upozornéni:

Smérné hodnoty pro a. = 0,3XD / @, mac = 5 mm.

Rohovy radius: 0,4 mm

Posuv f, na zub: 0,14 mm

Technicky popis

Posuv f, na zub 0,14 mm
Typ ST900
Rohovy radius 0,4 mm

ISO kéd vymeénitelné britové desticky SOMT 09T304 TR
Typ HB7525
Rezny material TK
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Pocet vymén/fezani 4
Vymeénitelna bfitova

Druh produktu desti¢ka pro frézovani

Udaje o uzivateli

Pouziti V. Kod I1SO
Ocel < 500 N/mm? vhodny 360 m/min P
Ocel < 750 N/mm? vhodny 250 m/min P
Ocel <900 N/mm vhodny 210 m/min P
Ocel < 1100 N/mm? omezené pouziti 200 m/min P
Ocel < 1400 N/mm omezené pouziti 180 m/min P
INOX < 900 N/mm? vhodny 230 m/min M
INOX > 900 N/mm? omezené pouziti 140 m/min M
GG(G) omezené pouziti 160 m/min K
Olej vhodny
mokré max. vhodny
mokré min. vhodny
suché vhodny
Vzduch vhodny
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