Technicky list

/% Hoffmann Group

RDHX 0702 MOTN, HB7505, Typ: HART

Udaje o objednavce

Artikové cislo

212215 HART

GTIN 4045197302441
Ttida artiklu 21A
Popis

Provedeni:

Vsechny vymeénitelné britové desticky jsou vhodné pro pouziti s 0° negativnimi, stejné

jako s 7° pozitivnimi nosici.
Upozornéni:

Smérné hodnoty pro a. = 0,3xXD / apmax = 1,5 mm.

Posuv f, na zub: 0,13 mm

ISO kéd vymeénitelna bfitova desti¢cka: RDHX 0702 MOTN

Typ: HART

Technicky popis

Typ HART

ISO kéd vymeénitelna bfitova desticka RDHX 0702 MOTN

Rezny material HM

Druh HB7505

Posuv f, na zub 0,13 mm
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Pocet vymén/fezani 1
Vymeénitelna bfitova

Druh produktu desti¢ka pro frézovani

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 02.07.2021 22:19 2/2



