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KARCHER
Pristroj na cisténi dilG, Typ: BIO

Udaje o objednavce

Artikové cislo 082940 BIO
GTIN 2050001938077
Trida artiklu 03P
Popis

Provedeni:

Cisti¢ dilt z vysoce kvalitnich material{. Intenzivni ¢isténi probiha pomoci ¢isticich prostredk
na vodni bazi bez rozpoustédel a odstranuje bez namahy tuky, oleje a jiné necistoty. Pfi pouziti
odpovidajicich Cisticich prostfedkl je mozné konstrukéni dily navic po urcitou dobu konzervovat.
Oleje, maziva a jiné tuky se automaticky rozkladaji pomoci mikroorganisma. Ergonomicky
usporadany pracovni Usek.

Pouziti:

Napf. vyroba, udrzba, dilna, obrabéni kova.

Oznaceni vyrobce: PC 100 M2 BIO

Sitové napéti: 220 - 240V

Pocet proudovych fazi: 1

Objem nadrze: 80 |

Délka pfistroje celkem: 952 mm

Sitka pfistroje celkem: 1181 mm

Technicky popis

Topny vykon 1 kW
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UziteCné zatizeni
Objem nadrze
Frekvence sité

Vyska pfistroje celkem
Hladina akustického tlaku
Délka pfistroje celkem
Sitka pfistroje celkem
Maximalni teplota
Pocet proudovych fazi
Hmotnost

Material pouzdra/ramu
Sitové napéti

Prikon

Tlak

Oznaceni vyrobce
Dopravované mnozstvi
Zdroj energie

Druh produktu

100 kg
801
50 Hz
1067 mm
58 dB(A)
952 mm
1181 mm
40°C
1
44 kg
HDPE-plast
220-240V
1 kW
0,3 bar
PC 100 M2 BIO
900 I/h
Sitovy provoz

Pristroj na cisténi dila

Prislusenstvi

Cistici prostiedek na dily BIO Oznaceni vyrobce BCPMS
Cistici prostfedek na dily BIO Oznaceni vyrobce BIO20
Filtracni rohoz 3vrstva pro ¢isti¢ dilt BIO Typ BIO

082942 BCPMS
082942 BIO20
082948 BIO
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