Technicky list

HEDI

Strojni svitilna, Typ: 9LED

Udaje o objednavce

Artikové cislo 081300 9LED
GTIN 4003644017027
Ttida artiklu 08B
Popis

Provedeni:

Vysoce kvalitni, univerzalné pouzitelné svitilny, se spinaCem / vypina¢em, 3 m pryzovym
pfivodnim kabelem.

VSechna strojni svitidla / svitidla pro osvétleni pracovisté HEDI® jsou standardné dodavana se
stolnimi svorkami, vestavénym magnetem a 4 Srouby pro flexibilni upevnéni na rlizné podklady.
Osvédcené strojni svitidlo s extrémné robustni hlavou, odolné proti stfikajici vodé a prachotésné,
pro profesionalni pouZiti v ndro¢ném pracovnim prostiedi nebo pro pouziti na a ve strojich.
Potlaceni radiového ruseni dle DIN EN 62493. Strojni svitilna s LED pro cilené osvétleni
pracovisté. Nizka spotfeba energie, zamezeni zahfivani a ozafovani UV osvétlenych objekt(.
Hlava lampy s vylepsenym kloubem.

Funkce:

IP64: Je dana ochrana proti stikajici vodé ze vSech smér( a proti pronikdni prachu (prachotésné)
a také kompletni ochrana pred dotykem.

Rozsah dodavky:

Vcetné lampy, silného upevinovaciho magnetu, Sroubovaci svérky 50 mm a montaznich
Sroubt pro upevnéni na stroje, stoly, sténu nebo strop.
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Svételny tok

Osvétlovaci téleso

Barva svétla

Zdroj energie

Hmotnost

Ochranna trida IP
Vymeénné osvétlovaci téleso
Svételny vykon

Jmenovité napéti

Teplota barev

Uhel zéfeni pevny
Svételné zaméreni
Pfipojovaci kabel délka
Intenzita osvétleni

Trida energetické ucinnosti

Druh produktu

1560 Im
LED
studena bila
Sitovy provoz
2400 g
IP 64
ne
99W
230V
6500 K
60 stupen
cileny svételny kuzel
3m
2600 Ix
E

Strojni svitilna
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