Technicky list

/b Hoffmann Group

Soustruznicky drzak, pravy, Velikost stopky / desticky: 20/16mm

Udaje o objednavce

Artikové Cislo 251406 20/16
GTIN 4045197650894
Trida artiklu 21T
Technicky popis

Sada Sroubu 259023 2
Kolik 259049 6
ISO kod drzéku MTJNR/L 2020K16
Funk¢ni Sirka L, 25 mm
Upinka 259038 14
Vhodna vyménitelna bfitova desticka TN.. 1604..
Délka hlavy L, 31 mm
Velikost desti¢ek 16 mm
Podlozka 259031 32
Velikost stopky 20 mm
Celkova délka L 125 mm
Rada QuickTurn
Norma Vyrobni norma
Zpusob pouziti pravy
Vnitfni chlazeni ne

Uhel nastaveni k 93 stupen
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Technicky list /% Hoffmann Group

Pouziti Celni soustruzeni
Pouziti Podélné soustruzeni vnéjsi
Druh produktu Soustruznicky drzak
Prislusenstvi

Podlozka Typ 32 259031 32

Kolik Typ 6 259049 6
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 3 mm 674242 3

Upinka Typ 14 259038 14

Sada Sroubu10dilna Typ 2 259023 2

Momentovy Sroubovakse stupnici, upinani vyménitelné

Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm 659957500
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