Technicky list

/% Hoffmann Group

Vyvrtavaci tyc TK, pravy, @ stopky / velikost desticky: 12/11mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 260918 12/11
GTIN 4045197653376
Trida artiklu 21T
Technicky popis

@ minimalniho predvrtani D,,, 15 mm
ISO koéd drzéku E12M STFCR/L11
Stiedové presazeni L; 8 mm
Délka hlavy L, 20 mm
Velikost desti¢ek 11 mm
Sada SroubU pro vyménitelné britové desticky 269028 7
Vhodna vyménitelna bfitova desticka TC.. 1102..
Celkova délka L 150 mm
Upinaci vyska L, 11,5 mm
Uhel nastaveni k 90 stupern

@ stopky D, 12 mm
Norma Vyrobni norma
ZpUsob pouziti pravy
Hloubka vnitfniho soustruzeni do 8xD
Rezny material TK
Vnitini chlazeni ano

Pouziti

podélné soustruzeni, vnitini
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Druh produktu vyvrtavaci ty¢
Piislusenstvi
Sada Sroubu pro vyménitelné desticky Typ 7 269028 7

. . . v ® H ®
%r(egasmnBlt pro Srouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx 674248 TX8

Momentovy Sroubovakse stupnici, upinani vyménitelné

Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm 659957500
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