Technicky list /b Hoffmann Group

Soustruznicky drzak eco, pravy, Velikost stopky / desticky L: 16/16mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 271991 16/16
GTIN 4045197654434
Trida artiklu 21U
Popis

Provedeni:

S vnitfnim pfivodem chladiciho média ke bfitu. Chlazenim pomoci pfesnych trysek je cilené a
efektivné snizovano tepelné zatizeni, protoze je paprsek chladiciho média zaméfen optimalné
mezi tfisku a feznou hranu. Pro vys3si produktivitu, deli zivotnost a vétsi procesni spolehlivost.
Rozsah dodavky:

S podlozkou 1,5°.

Upozornéni:

Pfivod chladiciho média mozny pouze ve spojeni se systémovymi upinaci GARANT eco ¢. 317900
—319886.

Vnitini chlazeni: ano

Funkéni Sitka L,: 16 mm

Délka hlavy L,: 27 mm

Celkova délka L: 74 mm

Upinaci Sroub pro zavitovou desticku: 279810 2

1,5° podlozka: 272600 1,5

Svérny Sroub pro podlozku: 279824 1

Technicky popis

Funk¢ni Sitka L, 16 mm
Délka hlavy L, 27 mm
Svérny Sroub pro podlozku 2798241
1,5° podlozka 272600 1,5
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Upinaci Sroub pro zavitovou desti¢ku
Vhodné pro velikost desticky
Velikost stopky

Celkova délka L

ZpUsob pouziti

Vnitfni chlazeni

Druh produktu

279810 2
16 mm
16 mm
74 mm
pravy

ano

Soustruznicky drzak

Prislusenstvi

Podlozka pro soustruznicky drzak Uhel sklonu 1,5 stupen
Upinaci Sroub Typ 2

Momentovy Sroubovakse stupnici, upinani vyménitelné
Cepele Maximalni utahovaci moment 500 cNm

Upinaci Sroub
Sroub pro podlozku Typ 1
PrecisionBit pro Srouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX10

272600 1,5
279810 2

659906 500

272500
279824 1
674248 TX10
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