Technicky list

/% Hoffmann Group

Kratka vrtaci hlavicka typ ADB, SK 50, Rozsah upinani: 0,5-16mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo

301467 0,5-16

GTIN 4045197573414
Ttida artiklu 31B
Popis

Provedeni:
Pro pravy i levy chod.

S otvorem pro Cip Balluff/RFID. Maximalni chyba obvodové hazivosti < 20 pm.

Tryskané sklenénymi kulickami.
Rozsah dodavky:

Vcetné upinaciho klice s pficnou rukojeti.

Zvlastni prislusenstvi:

Tazné ¢epy (TC) & 308600 — 308806, upinaci kli¢e pro TC ¢. 308820 - 308835.

Technicky popis

Rozsah upinani

Délka vylozeni rozmér A
Provedeni

Nahradni upinaci kli¢ ¢. 627425
Vnéjsi @ D

Upnuti

Norma pro upinani

Tvar

Vnitfni chlazeni

0,5-16 mm
106 mm
standardni
OK6
57 mm
SK'50
ISO 7388-1
ADB

ano, pfi max. 50 barech
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Kvalita vyvazeni G pfi otackach
Obvodova hazivost
Maximalni utahovaci moment My .y

Druh produktu

G 2,5 pfi 18000 min”

<20 um
<14 Nm

Kratka vrtaci hlavicka

/% Hoffmann Group

Prislusenstvi

Specidlni tazny ¢ep bez vnitiniho zavituutésnény Vhodné
pro strmé kuzely 50

Tazny Ceptyp A Vhodné pro strmé kuzely 50

Tazny Cep 45°utésnény Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny cep 90°utésnény Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny Cep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny Ceputésnény, typ B Vhodné pro strmé kuzely 50

Utahovaci klice pro tazné ¢epylSO 7388 Vhodné pro
velikost strmého kuzelu 50

Tazny Ceputésnény, typ B Vhodné pro strmé kuzely 50

Utahovaci klice pro tazné ¢epyDIN I1SO 7388-1 (dfive DIN
69872) Vhodné pro velikost strmého kuzelu 50

Tazny Ceputésnény Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny Ceputésnény, typ A Vhodné pro strmé kuzely 50

Tazny cep, 18CrNiMo7utésnény, typ B Vhodné pro strmé
kuzely 50

Tazny cep 60°utésnény Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny Ceptyp B Vhodné pro strmé kuzely 50
Tazny cep 90°utésnény Vhodné pro strmé kuzely 50

Specidlni tazny ¢ep s vnitini zavitem Vhodné pro strmé
kuzely 50

Tazny Cep 45°utésnény Vhodné pro strmé kuzely 50

308720 50

308600 50
308760 50
308790 50
308605 50
308620 50

308830 50

308650 50

308820 50

308660 50
308610 50

308615 50

308785 50
308640 50
308795 50

308740 50

308765 50
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