Technicky list /b Hoffmann Group

HoLeEX
Upinac nastroja tvar B1 radialni pravy, kratky, Stopka @ d1: 20 mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 319000 20
GTIN 4045197190987
Trida artiklu 32V
Popis

Provedeni:

- Povrchové kalené HRC 58 + 2.

- VSechny funk¢ni plochy brousené.
- S kulickovymi tryskami.

Pouziti:

Pfevazné pro vnéjsi obrabéni.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.
Tvar: B

h;: 16 mm

h,: 22 mm

b,: 55 mm

b,: 30 mm

hs: 30 mm

he: 25 mm

Technicky popis

he 25 mm
b, 30 mm
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h, 22 mm
Stopka @ d, 20 mm

1, 30 mm

l 16 mm
Barevny kod stopky VDI VDI 20

b, 55 mm

h, 16 mm
hs 30 mm
Tvar B
Druh produktu Nastrojova upinka VDI
Prislusenstvi

Montazni kli¢ na kulovou trysku Velikost 10 319003 10
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