Technicky list /% Hoffmann Group

# Kkurtz ersa
Plynova pajka Independent, ERSA typ: 130

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 082250 130
GTIN 4003008061550
Trida artiklu 04C
Popis

Provedeni:

Ergonomicka plynova pajka s komfortnim piezo-zapalovac¢em. Plni se béZnym butanovym
plynem (jako plynové zapalovace).

Pouziti:

Pro udrzbu a opravy, zejména pokud neni k dispozici elektfina nebo pfi vypnuti proudu.
Rozsah dodavky:

Vetné pajecich hrotl ve tvaru sekace 1,0; 2,4; 3,2 a 4,8 mm. Horak (do max. 1400 °C), tryska na
horky plyn (do max. 700 °C), zhavici nGz, odrazovy plech pro smrstovani smrstovacich hadic,
houba na ¢isténi a nadoba na houbu v praktickém plastovém boxu.

Technicky popis

Typ plynu plyn butan
Sitka hrotu pajky 1-4,8mm
Topny vykon, plynule nastavitelny 25-130W
Provozni doba na jednu plynovou napln 40 - 120 min
Typ zapalovani piezo zapalovani
Maximalni teplota pdjecich hrot( 580 °C
Hmotnost plynové pajecky 1219
Doba zahfivani cca50s
Druh produktu Pajedlo
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Prislusenstvi

Hrot pajky Oznaceni vyrobce G132KN 082400 G132KN
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