Technicky list /b Hoffmann Group

HOLEX

Tazny cep 45° utésnény, bez otvoru, Vhodné pro strmé kuzely: 40

Udaje o objednavce

Artikové cislo 308760 40
GTIN 4045197151087
Trida artiklu 327
Popis

Popis:

Upinaci trn je tazen pfes tazny ¢ep od upinaciho drzaku vietena pevné do vietena. Tazné Cepy
existuji v riznych provedenich. Jsou dllezitym spojovacim ¢lankem mezi strojem a nastrojem.
Pozadavky na pfesnost, pevnost a spolehlivost taznych ¢ep( jsou vysoké.

Pouziti:

Pro nastroje se strmou kuzelovou stopkou JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Upozornéni:

utésnény s O krouzkem.

PfisluSny vhodny upinaci kli¢ a klicové otvory najdete v eShopu.

P¥i montazi TC dbejte na spravny utahovaci moment.

Technicky popis

ZavitM M16
Vhodny pro strmy kuzel s barevnym kédem SK 40
L, 35mm
Celkova délka L 60 mm
Vhodné pro strmy kuzel 40
Maximalni utahovaci moment 50 Nm
@ hlavy D, 15 mm
@ nakruzku D 23 mm
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Rozmér klice 19 mm
Vlastnost otvoru bez otvoru
Norma pro tazné cepy MAS 403
Druh produktu Tazny Cep
Prislusenstvi

Utahovaci klice pro tazné ¢epyDIN ISO 7388-1 (dfive DIN 308820 40
69872) Vhodné pro velikost strmého kuzelu 40

Uta.hovaa k|l€e pro Eazne CepylSO 7388 Vhodné pro 308835 40
velikost strmého kuzelu 40

Utahovaci klice pro tazné ¢epyDIN ISO 7388-1 (dfive DIN 308825 40

69872) Vhodné pro velikost strmého kuzelu 40
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