Technicky list

/b Hoffmann Group

WNMG 060404, Typ: HB7140-1

Udaje o objednavce

Artikové cislo
GTIN
Trida artiklu

251952 HB7140-1
4045197820808
21G

Popis

WNMG 060404 HB7140-1 Druh: HB7140-1
Lamac trisek: VS

Hloubka fezu a,: 0,3 -2 mm

Posuv f: 0,1 - 0,4 mm/ot,

Rezna rychlost v. hlavni pouziti: 70 - 260 m/min

Technicky popis

Lamac tfisek

Rohovy radius

Hlavni zpusob pouziti
Podminky fezu

Rezna rychlost v, hlavni pouziti
Posuv f

Druh

VS
0,4 mm
M
lehce prerusovany
70 - 260 m/min
0,1-0,4 mm/ot,
HB7140-1
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Hloubka fezu a, 0,3-2mm
Pfifazeni dokoncovani/hrubovani dokoncovani
Rezny material TK

ISO kod vymeénitelna bfitova desticka WNMG 080404
Pocet vymén/rezani 6

Druh produktu Vymeénitelna bfitova

desti¢ka pro soustruzeni
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