Technicky list

/% Hoffmann Group

tesay

Textilni lepici paska, ¢ernd, Sirkaxdélka (mmxm): 48X50

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo

083601 48X50

GTIN 4042448392961
Ttida artiklu 08M
Popis

Provedeni:

Lepici paska tesa® 4662 duct tape ma vynikajici pfilnavost i na drsnych a prasnych povrsich. Je
vodotésna, tvarovatelna a flexibilni. Idealni pro utésnéni trubek a vedeni, také pro aplikace na
omitky a zdivo. Je lehce natrhnutelna rukou v podélném a pficném sméru.

Upozornéni:

Uvedena minimalni trvanlivost tesa® vyrobk( se vztahuje na dodrZzovani uvedenych smérnic

skladovani.

Technicky popis

Délka 50 m

Sitka 48 mm

Tloustka 0,23 mm

Barva cerna

Oznaceni vyrobce duct tape 4662

Jemnost tkaniny 27 mesh
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Odolavajici teploté do
Skladovaci teplota
Lepici hmota

Sklad, vihkost
Material nosice

Druh lepici pasky
Liner k dispozici
Zvlastni znaky
Zvlastni znaky

Zvlastni znaky

95°C
15-35°C
pfirodni kaucuk
50-70%
tkanina
jednostrannag,
ne
nepromokava
priléhavy

natrzitelny rukou

Roztaznost 18 %
Pevnost v tahu 3 N/mm
Pfilnavost z oceli 0,44 N/mm
Pouziti Upevnit
Pouziti Vazat
Pouziti Utésnit
Pouziti Upevnit
Pouziti Slepit
Pouziti Balit
Atribut ndzvu produktu cerna
Druh produktu Lepici paska
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