Technicky list /% Hoffmann Group

3-Celistové sklicidlo ocel kratky upinaci kuzel, DIN 702-2, Vnéjsi @ A / kuzel:
200/6mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 310670 200/6
GTIN 4045197152121
Trida artiklu 31R
Popis

Provedeni:

- Ruéné ovladané soustruznické sklicidlo se spiralovym krouzkem, centrované upinajici.
- Ocelové téleso s redukovanou hmotnosti a setrvacnosti.

- Rovny spiralovy krouzek zapustkové kovany, vyvazeny a kaleny.

- Boky spiraly a boky zavitu celisti jsou brousené.

- Vysoka presnost obvodové hazivosti.

Pouziti:

Sklicidlo se upina vzdy bez mezipfiruby pfimo na hlavu vietena.

Pro hlavy vietene DIN 55029 s rozpérnym ¢epem Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

Rozsah dodavky:

1 upinaci kli¢ a pfislusné upevnovaci Srouby nebo ¢epy dle druhu skli¢idla.

1 sada otocnych Celisti s €ockovym ozubenim.

Zvlastni prislusenstvi:

Nahradni a pridavné celisti viz ¢. 314000 — 315200. Ochrana proti triskam viz ¢. 312800
Upozornéni:

Klinové 3celistové sklicidlo viz €. 313120 — 313140.
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DIN 702-2 odpovida staré normé DIN 55027.

Barevny kéd pro pfislusenstvi: Sklicidlo s rovnou spirdlou a Celisti R6hm

Prichod E: 55 mm

Vyska bez celisti H,: 74,5 mm
Vyska s Celistmi H,: 107 mm

Pocet rozpérnych Sroubu: 6
Velikost rozpérnych Sroubu: 5/8-18
4hran pro kli¢ K: 11 mm

Technicky popis

Prichod E

Velikost kuzelu

Vnéjsi @ A

Pocet rozpérnych Sroubt
Hmotnost

Velikost rozpérnych Sroub
Maximalni pocet otacek
4hran pro kli¢ K

Vyska s Celistmi H,

Vyska bez celisti H,

Norma
Barevny kod pro pfislusenstvi

Druh produktu

55 mm

200 mm
6
16,7 kg
5/8-18
3400 min
11T mm
107 mm
74,5 mm
DIN 702-2

Skli¢idlo s rovnou
spiralou a celisti Rohm

Skli¢idla s rovnou celisti

Prislusenstvi

Doraz obrobku, zakladni modul Vy3ka h 15 mm

Sada blokovych celisti 3-dilna, mékké Pro typ skli¢idla 200
mm

Celisti pro vné&jsi upinani 3-dilna sada, tvrdé Pro typ
sklicidla 200

313036 15

314620 200

315000 200
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Doraz obrobku Vyska h 15 mm 313033 15

Sada zakladnich celisti 3-dilna, kalené Pro typ sklicidla 200 314020 200
mm

Sada zakladnich celisti 3-dilna, kalené Pro typ skli¢idla 200 314000 200
mm

Sada blokovych celisti 3-dilna, mékké Pro typ skli¢idla 200 314600 200
mm

Ce!litl pro vnitfni upinani 3-dilna sada, tvrdé Pro typ 315200 200
sklic¢idla 200

Sada nastavbovych Celisti 3-dilnd, mékké Pro typ sklicidla 314400 200
200 mm

Sada nastavbovych celisti 3-dilna, mékké Pro typ sklicidla 314420 200

200 mm
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