Technicky list /% Hoffmann Group

ROHM
Sklicidlo na klinové tyce s jednodilnymi oto¢nymi celistmi, DIN 702-3, Typ /
upinac s kratkym kuzelem: 200/5

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 313130 200/5
GTIN 4019208227825
Trida artiklu 33R
Popis

Provedeni:

vvrs

- Nejvyssi presnost obvodové hazivosti a vymény.

- S Celistovou pojistkou, stiedici upinani.

- Velka prichodnost.

- Dvakrat vyssi presnost nez predepisuje DIN 6386.

- Vysoka upinaci sila pfi minimalni vynalozené sile.

- VysSi pocet otacek diky bezpecnostni zapadce.

- Celist Ize rychle a snadno otodit, pop¥. vymeénit.

- Vnéjsi obrys s hranou proti strikajici vodé.

- Maznice pro mazani vsech kluznych ploch.

Vyhoda:

Tam, kde jsou pozadovany extrémné vysoké upinaci sily, vysoka presnost obvodové hazivosti a
spolehliva opakovana presnost.

Pouziti:

Pro vyvrtavaci hlavy DIN 702-3. S rozpérnym $roubem a matici s nakruzkem. Soustruznické
skli¢idlo se upina vzdy bez mezipriruby pfimo na vyvrtavaci hlavu.

Material:

Celé z oceli, kompletné s kalenym povrchem.
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Rozsah dodavky:

Vetné: 1 sady Celisti, 1 upinaciho klice, 1 sady upevriovacich sroubu.
Upozornéni:

Otvor E Ize zvétsit prevrtanim: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315
na 102 mm (za pfiplatek).

Barevny kéd pro pfislusenstvi: Sklicidlo s klinovou tyci a Celisti Rohm
Rozsah upinani s tvrdymi nasazovacimi Celistmi vné: 7 - 207 mm
Rozsah upinani s tvrdymi nasazovacimi Celistmi uvnitf: 71 - 214 mm
Upinaci zdvih na ¢elist S: 6,8 mm

Vnéjsi & A: 206 mm

Prdchod E: 52 mm

@ strediciho kuzele B: 82,563 mm

Technicky popis

Upinani kratky kuzel 5

Vnéjsi O A 206 mm
Prdchod E 52 mm
Upinaci zdvih na ¢elist S 6,8 mm

Rozsah upinani s tvrdymi nasazovacimi celistmi vné 7-207 mm
Maximalni pocet otacek 4600 min’

Pocet rozpérnych Sroubl 4

Velikost rozpérnych Sroubut M10

@ strediciho kuzele B 82,563 mm
Hmotnost 16,5 kg

Typ 200

Rozsah upinani s tvrdymi nasazovacimi €elistmi uvnitf 71-214 mm

Kli¢ vnitini 4hran K 12 mm

Norma DIN 702-3
Barevny kod pro pfislusenstvi Sklicidlo s klinovou tyci a €elisti Rohm
Druh produktu Sklicidlo s klinovou ty¢i
Prislusenstvi

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 29.04.2022 21:10 2/3



Technicky list /% Hoffmann Group

Tvrdé nastavbové Celisti 3dilna sada Pro typ skli¢idla 200 313250 200
Sac,if zakladnich celisti 3diln4, pfimé ozubeni Pro typ 313207 200
sklicidla 200

Tvrdé nastavbové Celisti 3dilna sada Pro typ skli¢idla 200 313210200
Sac’iva. zakladnich Celisti 3dilna, Sikmé ozubeni Pro typ 313200 200
sklicidla 200

Sada zakladnich celisti 3dilng, Sikmé ozubeni Pro typ 313205 200

sklicidla 200
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