Technicky list /% Hoffmann Group

AMEGR)

Tézka sroubovaci podpérka, Nejvyssi vysSka ulozeni: 1250mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢Cislo 374400 1250
GTIN 4020772072667
Trida artiklu 35A
Popis

Provedeni:

- Vieteno ze zuslechténé oceli; korpus ze zuslechténé oceli, lakovany.
- Silné vieteno s trapézovym zavitem.

Upozornéni:

Se stredicim otvorem @ 12 mm pro ndstavce ¢. 375000 — 375030.

Technicky popis

Nejvyssi vyska ulozeni 1250 mm
Vzdélenost osy drazek 150 mm
Hlava OK 65 mm
Minimalni dosedaci vyska 710 mm
Sitka drazky 26 mm
Nosnost 40 kN
Délka nohy 220 mm
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Sitka nohy

190 mm
Typ 6435S
Druh produktu Sroubovaci podstavec
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