Technicky list /b Hoffmann Group

Mitutoyo

Vestavny digitalni mikrometr s datovym vystupem, Rozsah méreni (draha
méreni): 0-50mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 426510 0-50
GTIN 4946368610276
Ttida artiklu 44A
Popis

Provedeni:

Pfimé odecitani na prehledném digitalnim displeji. Bezpecné a bezchybné méreni bez
nonia. Kalené a brousené méfici vieteno, aretace svérnou packou, rehtacka.

Pouziti:

Pro montdz do strojU, pfistroju, zafizeni, méficich zafizeni atd. jako nastavitelny, mikrometricky
doraz.

Rozsah dodavky:

Vcetné 1 baterie ¢. 081560 vel. 357.

Zvlastni prislusenstvi:

Datovy kabel €. 497100.

Technicky popis

Délka upinaci stopky 14 mm
@ vietene 11T mm
Celkova délka 172 mm
Rozsah méreni (draha méreni) 0-50 mm
Upinaci stopka @ 18 mm
@ méficiho valce 49 mm
Rozliseni 0,001 mm
Mezni chyba 0,003 mm
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Art. ¢. obsaZzenych baterii / akumulatoru
Pocet obsazenych baterii

Zdroj energie

081560 357
1

Provoz s bateriemi

Norma Vyrobni norma
Rozhrani Rozhrani Digimatic
Rozhrani Rozhrani USB
Méfici technika digitalni
Kalibrovani B3

Druh produktu Vestavny mikrometr
Sluzby

}fggbr;?;/énl\/estavny mikrometr Maximalni rozsah méreni 022280 100
ﬁ?éiflzﬁcseoD:rl;kSVestavny mikrometr Maximalni rozsah 022290 50
Prislusenstvi

Pfipojovaci kabel Typ D1 497080 D1
Vysila¢ Typ ST 498966 ST1
Pfipojovaci kabels datovym tlacitkem Typ D1 497100 D1
Multifunkéni pijimac / rozhrani kldvesnice USB Typ 498975
Pfipojovaci kabels datovym tlacitkem Typ D2 497100 D2
Pfipojovaci kabels datovym tlacitkem Typ USB2 497100 USB2
Pfipojovaci kabel Typ D2 497080 D2
Pfijimac/rozhrani kldvesnice USB Typ 498965
Pfipojovaci kabel Typ USB2 497080 USB2
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