Technicky list

HOLEX

/% Hoffmann Group

Tfmenovy mikrometr, Rozsah méreni: 0-25mm

Udaje o objednavce

Artikové cislo 423010 0-25
GTIN 4045197204066
Trida artiklu 42B
Popis

Provedeni:

S kulickovym méficim dorazem pro méreni tloustky stény trubek a jinych zakrivenych dilt. Méfici

vieteno s TK méfici plochou, primér méficiho dorazu 8 mm, kaleny. S izola¢ni ochranou rukou,

stavéci packou a rehtackou.

Technicky popis

Déleni méficiho bubnu 1/50 mm
@ vietene 6,5 mm
Rozsah méreni 0-25mm
Stoupani vietena 0,5mm
Rozliseni 0,01 mm
Kalibrovani B1
Norma DIN 863
Méfici technika analogové
Obal Stabilni box
Druh produktu Tfmenovy mikrometr
Sluzby
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Kalibrace DAKkSTfmenovy mikrometr bez nastavovaci
. . v 022010 100
meérky Maximalni rozsah méfreni 100 mm

KalibrovaniTfmenovy mikrometr bez nastavovaci mérky
o o 022000 25
Maximalni rozsah méfeni 25 mm
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