Technicky list /b Hoffmann Group

Predsazovaci celist Gripp 5/5, Pro typ: 63

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 36114163
GTIN 4045197849168
Trida artiklu 310
Popis

Provedeni:

Dosedaci plocha 3 mm

2 upinaci stupné s vyskou 5 mm.

Vyhoda:

Obracenim ¢elisti ziistane k dispozici druhy upinaci stupeii.
Vhodné pro:

Nastavbové Celisti ¢. 361124 — 361127, ¢.361133 a ¢. 361135.
Stupnovité Celisti vel. 361295- 361296.

Sitka ¢elisti $: 63 mm

Vyska Celisti v: 20 mm

Délka celisti d: 12 mm

Vhodné pro barevny kéd: XpentO

Technicky popis

Vyska h, 15 mm
Délka I, 9 mm
Sitka celisti 63 mm
Vyska h, 15 mm
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Délka celisti d

12mm
Vyska Celisti v 20 mm
Délka I, 9mm
Vhodné pro barevny kod Xpent0
Druh produktu Celist pro svérak
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