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Kombinovana predsazovaci celist Gripp/hladka 3/3, Pro typ: 63

Udaje o objednavce

Artikové cislo 361145 63
GTIN 4045197849243
Trida artiklu 310
Popis

Provedeni:

Dosedaci plocha 3 mm

Dosedaci plocha 3 mm.

Norma:

Vhodné pro: 360405 125MX a 360405 125LX.
Vhodné pro:

Nastavbové Celisti ¢. 361124 — 361127, ¢.361133 a ¢. 361135.
Stupnovité Celisti vel. 361295- 361296.

Sitka ¢elisti b: 63 mm

Vyska Celisti h: 20 mm

Délka celisti l: 12 mm

Vhodné pro barevny kéd: XpentO

Technicky popis

Sitka celisti b 63 mm
Vyska h, 17 mm
Délka I, 6 mm
Délka |, 9 mm
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Vyska Celisti h 20 mm
Délka cCelisti | 12 mm
Vyska h, 14 mm
Vhodné pro barevny kod Xpent0
Druh produktu Celisti pro svérak

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 03.05.2023 21:11 2/2



