Technicky list /b Hoffmann Group

Digitalni posuvné méritko s kulatym hloubkomérem a datovym vystupem,
Rozsah méreni: 150mm

)
Udaje o objednavce
Artikové ¢islo 412728 150
GTIN 4059192002121
Trida artiklu 43A
Popis
Provedeni:

Dobre citelny, kontrastni LCD displej s 8,5 mm velkymi ¢islicemi. Moderni, energeticky efektivni
méFici systém, provozni doba cca 3 roky. REFERENCNI mé¥ici systém uklada a zachovava
nastavenou nulovou polohu i po opétovném zapnuti. Funkce Lock brani vzniku chyb pfi méreni
v dasledku neumysliného stisknuti ovladacich tla¢itek. Lapované vodici drahy, méfici plochy jsou
nejjemnéji lapované.

Rozsah dodavky:

Vetné 1 baterie ¢. 081560 vel. CR2032.

Zvlastni prislusenstvi:

Datovy kabel ¢. 498940.

Technicky popis

Norma ISO 13385
Vyska Cislic LCD displeje 8,5 mm
Kalibrovani A1
Hloubkomeér je k dispozici ano
Hloubkomeér 21,6
Délka méfici Celisti 40 mm
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Prepinatelné rozliseni

Provozni doba

Rozliseni

Odecet

Rozsah méreni

Zajisténi hodnot méfeni
Art. ¢. obsaZzenych baterii / akumulatoru
Pocet obsazenych baterii
Zdroj energie

Odchylka méreni E MPE
Rozhrani

Rozhrani

Rozhrani

mm / palce
cca 3 roky
0,01 mm
0,0005 palec
0-150 mm
Systém MAHR Reference-Lock
081560 CR2032
1
Provoz s bateriemi
+0,03 mm
Rozhrani RS$232C.
Rozhrani USB

Rozhrani Digimatic

Méfici technika digitalni

Material Uslechtila ocel, INOX
Vsechny dily Kalené

Obal Stabilni box

Druh produktu Univerzalni posuvné méfitko
Sluzby

Kalibrace DAkkSPosuvna méfitka / posuvné hloubkoméry

Maximalni rozsah méfreni 200 mm 021010 200
Kalllc?royar,nPosuvna vnjen’tka / posuvné hloubkoméry. 021000 200
Maximalni rozsah méfeni 200 mm

Prislusenstvi

Pfijimac/rozhrani kldvesnice USB Typ 498965
Knoflikovy ¢lanek / zvlastni baterie Typ baterii CR2032 081560 CR2032
Pfipojovaci kabelsimplex s datovym tlacitkem Typ USB2 498940 USB2
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Pfipojovaci kabelsimplex s datovym tlacitkem Typ R2 498940 R2
Multifunkéni pfijimac / rozhrani kldvesnice USB Typ 498975

Vysila¢ Typ S4E 498966 SAE
Pfipojovaci kabelsimplex s datovym tlacitkem Typ D2 498940 D2
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