Technicky list /% Hoffmann Group

) BOSCH
Vrtaci kladivo, Typ: GBH228F

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 075510 GBH228F
GTIN 3165140843669
Trida artiklu 03B
Popis

Provedeni:

Robustni vrtaci kladivo s upina¢em nastroji SDS-plus a vysokym postupem vrtani.

- Bezpecnostni spojka proti pretizeni na ochranu uzivatele i stroje.

- Plynula regulace poctu otacek pro cisté navrtavani.

- Moznosti mnohostranného pouziti diky funkci sekace (zastaveni rotace).

- Béh doprava i doleva na uvolnéni zaseknutého vrtaku.

- Vyménitelné skli¢idlo pro rychly pfechod mezi vrtanim s priklepem v betonu a vrtanim
bez priklepu ve dievé a kovu.

- Vypnuti pfiklepu pro vrtani do dieva a oceli.

- 0 27 % méné vibraci nez predchozi model diky aktivnimu tlumeni vibraci.

Vyhoda:

Razova energie 3,2 J.

Rozsah dodavky:

Vetné pridavné rukojeti, strojni tkanina. V¢etné rychloupinaciho skli¢idla 13mm, vyménitelného

skli¢idla SDS-plus, hloubkového dorazu 210 mm, L-BOXX 136.

Upozornéni:

Vhodné TK pfiklepové vrtdky najdete od ¢. 787000. Vhodné néhradni akumulétory a nabijecky

najdete pod ¢isly 073851-073866.

Technicky popis

Maximalni @ vrtani spirdlovym vrtakem do dreva 30 mm
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Maximalni & vrtani do betonu
Maximalni vibrace dle EN
Oznaceni vyrobce

Tvar upinace nastroji Bosch
Hmotnost

Pfikon

Razova energie

Maximalni @ vrtani spirdlovym vrtakem do oceli
Maximalni pocet raz(

Stopka

Obal

Zdroj energie

Vhodné pro material

Vhodné pro material

Vhodné pro material

Vhodné pro material

Druh produktu

28 mm

11 m/s?
GBH 2-28 F
SDS-Plus
3,1kg
880 W
32)

13 mm
4000 min’
SDS Plus
Systémovy kuffik (L-Boxx)
Sitovy provoz
Beton
ocel
Kamen
Zdivo

Vrtaci kladivo

Prislusenstvi

Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtaku 8 mm

Sada tvrdokovovych viceucelovych vrtakidlouhé @ vrtaku

6-12 mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy & vrtaku 6 mm

TK viceucelovy bitovy vrtak, 1/4 palce (E 6,3) @ vrtaku 6

mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtdku 4 mm

TK viceucelovy bitovy vrtak, 1/4 palce (E 6,3) & vrtaku 8

mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtaku 6 mm

787040 8

787055 6-12

787045 6

787047 6

787040 4

787047 8

787040 6
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787045 12

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy & vrtaku 12 mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy s upinanim SDS-plus
@ vrtdku 10 mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy & vrtaku 8 mm

TK viceucelovy bitovy vrtak, 1/4 palce (E 6,3) @ vrtaku 10
mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtdku 10 mm
Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy & vrtaku 10 mm
Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtaku 12 mm

TK viceucelovy bitovy vrtak, 1/4 palce (E 6,3) @ vrtaku 4
mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtak @ vrtdku 5 mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy s upinanim SDS-plus
@ vrtaku 8 mm

Sada tvrdokovovych viceucelovych vrtakt @ vrtaku 4-10
mm

Sada TK viceucelovych bitovych vrtaku, 1/4 palce (E 6,3) &
vrtaku 4-10 mm

Tvrdokovovy viceucelovy vrtakdlouhy s upinanim SDS-plus
@ vrtaku 12 mm

TK viceucelovy bitovy vrtak, 1/4 palce (E 6,3) @ vrtaku 5
mm

787060 10

787045 8

787047 10

787040 10
787045 10
787040 12

787047 4

787040 5

787060 8

787050 4-10

787057 4-10

787060 12

787047 5
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