Technicky list /b Hoffmann Group

Klestinovy upinaci trn ER, HSK-A 100 A = 130, Pro velikost upinaci klestiny ER:
16

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 305488 16
GTIN 4045197870070
Trida artiklu 31A
Popis

Provedeni:

S otvorem pro ¢ip Balluff/RFID.

- VSechny stopky presoustruzeny natvrdo (klidny chod!).

- Priichozi otvor (bez stavéciho Sroubu).

- Funk¢ni plochy HSK opracované.

Pouziti:

K upinani nastrojl s valcovou stopkou v klestinach ER dle DIN 6499 — typ A a B.
Rozsah dodavky:

Vcetné High-Speed upinaci matice s povlakem.

Zvlastni prislusenstvi:

Trubicka pro pfivod chlazeni €. 309880, nastrény kli¢ €. 309890, upinaci klestiny ER ¢. 308881 —
309434, upinaci kli¢ ER ¢. 309680 resp. 613300.

Technicky popis

Délka vylozeni rozmér A 130 mm
Vnéjsi @ D 28 mm

Pro klestiny ER 16

Rozsah upinani 0,5-10 mm
Upnuti HSK-A 100 A=130
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Norma pro upinani

Norma pro upinani

Norma pro upinani

Tvar

Kvalita vyvazeni G pfi otackach
Obvodova hazivost

Strategie obrabéni

Otvor Ballufchip

Druh produktu

DIN 69893
DIN 69882-6
ISO 12164-1
A
G 2,5 pfi 25000 min”
<3 um
HSC
ano

KleStinovy upinac

Prislusenstvi

ER kleStinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 6 mm

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 4
mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 10 mm
KleStina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 5 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 2 mm

Sada upinacich klestin ER 10dilna 1-10 mms utésnénim a
tryskami

ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 6 mm

ER klestinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 5 mm
Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 8 mm
ER kleStinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 7 mm

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 7
mm

Upinaci kli¢ HiRunER pro momentové klice Typ 16
ER kleStinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 9 mm
Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 6 mm

ER klestinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 3 mm

308906 6

308922 4

30892010
308921 5
308920 2

309165

308920 6
308906 5
308921 8
308906 7

3089227

309749 16
308906 9
308921 6
308906 3
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ER klestina Jmenovity upinaci @ d 3 mm
ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 6 mm
Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 3 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 7 mm
ER kleStinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 8 mm
Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 9 mm
Upinaci matice ERHigh Speed Pro ER 16

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d
10 mm

Sada upinacich klestin ER 10dilna 1-10 mms utésnénim
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 8 mm
ER klestinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 4 mm

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 8
mm

KleStina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 10 mm

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 5
mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 3 mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 5 mm

ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 2,5 mm

Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 7 mm

ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 9
mm

ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 9 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 9 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 2 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 10 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 1 mm

Upinaci klestina ET k fezani zavitd s axialni kompenzaci
Jmenovity upinaci @ d 6 mm

308901 3
308901 6
308921 3
308901 7
308906 8
3089219
309610 16

308922 10

309164
308901 8
308906 4

308922 8
308921 10
308922 5

308920 3
308920 5
308901 2,5
3089217

308922 9

308901 9
3089209
308901 2
308901 10
308901 1

3094256

308922 6
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ER klestinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 6

mm

ER kleStinas utésnénim a tryskami Jmenovity upinaci @ d 3

mm
Klestina ERs utésnénim Jmenovity upinaci @ d 4 mm
Jednostranny otevieny kli¢ Rozmér klice 25 mm

ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 5 mm

Sada upinacich klestin ER 10dilna 1-10 mm

ER klestinas utésnénim Jmenovity upinaci @ d 10 mm
ER klestina Jmenovity upinaci @ d 4 mm

Sada upinacich klestin ER 10dilna 1-10 mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 1,5 mm

ER kleStina Jmenovity upinaci @ d 8 mm

Sada upinacich klestin ER 6dilng, 3, 4, 5, 6,8, 10 mms
utésnénim

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 1 mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 4 mm

Upinaci klestina ET k fezani zavitu s axialni kompenzaci
Jmenovity upinaci @ d 2,8 mm

Upinaci klestina ET k fezani zavitd s axialni kompenzaci
Jmenovity upinaci @ d 3,5 mm

Upinaci klestina ET k fezani zavitd s axialni kompenzaci
Jmenovity upinaci @ d 4,5 mm

ER klestina Jmenovity upinaci @ d 7 mm

308922 3

308921 4
613300 25
308901 5
309012
308906 10
308901 4
309160
308901 1,5
308920 8

309014

308920 1
308920 4

309425 2,8

309425 3,5

309425 4,5

3089207
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