Technicky list /b Hoffmann Group

AMEGR)

Silovy upinac posuvny dlouhy, Typ: 4

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 370091 4
GTIN 4020772003159
Trida artiklu 35A
Popis

Provedeni:

- Upinaci sila 30 resp. 49 kN s utahovacim momentem pfi cca 100 Nm.

- Kovany upinaci prvek z legované oceli k zuslechténi, ¢erné pozinkovany.
- Plynulé vyskové a délkové nastaveni.

- Nizka konstrukcni vyska.

Rozsah dodavky:

- Zakladni prvek a nosic.

- Drazkovy kamen DIN 508 s upinacim Sroubem tridy pevnosti 12.9.
Zvlastni prislusenstvi:

Tlacné prvky ¢. 370097.

Technicky popis

Upinaci vyska h-H 7-88 mm
Upinaci sila 49 kN
Draha nastaveni V 19-165 mm
L 175 mm
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B 75 mm
Rozmér klice OK 12 mm

B, 25 mm

A 52 mm
Sitka T-drazky 22 mm
Upevriovaci Sroub G, M24

A, 125 mm

S vyskovou jednotkou ne
Upevniovaci Sroub G M20
Typ 764CC
Druh produktu Silovy upinac
Prislusenstvi

Vyskovy prvekdlouhy Pro typ 4 370093 4
Tlagny prvek, uslechtila ocel Typ DG 370097 DG
Tla¢ny prvek, uslechtild ocel Typ DR 370097 DR

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:12 2/2



