Technicky list /% Hoffmann Group

AMEGR)

Upinka s protilehlou podpérou, Typ: 3

Udaje o objednavce

Artikové Cislo 3701153
GTIN

Trida artiklu 35A
Popis

Provedeni:

Upinka se 2 upinacimi nosy. Oto¢na podle potieby pouziti. Tlatny prvek a protilehla podpéra
jsou vzajemné spojeny, aby nemohlo dojit k jejich ztraté.

Vyhoda:

Variabilni a rychld moZnost nastaveni vzdalenosti od obrobku. Zadné dalsi podlozky pro
dosazeni potrebné vysky upinani.

Zvlastni prislusenstvi:

Upinaci Srouby ¢. 375300.

Technicky popis

L 187 mm
Vyska H, 30 mm

B, 62 mm

A, 27 mm
Upinaci sila do maximalné 60 kN

Typ 3

Sitka T-drazky 16/18/20/22 mm
H, 0-80 mm
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A 42 mm

Druh produktu Upinka
Prislusenstvi

Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2020200 375300 2020200

( )

Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1614100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1616250
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1412100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 121280
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1212200
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 181663
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1616125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1412200
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1816100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1212100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2020315
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1616160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 161480
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 141280
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2220315
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 8850
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1010100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 141250
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1614250
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1212160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1816250
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1616100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 121250

3753001614100
375300 1616250
375300 1412100
375300121280
375300 1212200
375300 181663
3753001616125
375300 1412200
3753001816100
3753001212100
375300 2020315
3753001616160
375300161480
375300 141280
375300 2220315
375300 8850
375300 1010100
375300 141250
3753001614250
375300 1212160
375300 1816250
3753001616100
375300 121250
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Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2220200
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1212125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 101040
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2824100
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 101080
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 101063
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1816160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 161663
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 6625
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2824400
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1614160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2824250
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 202080
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2424160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1816125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2824160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2220125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 8832
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 8880
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 222080
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1412160
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1412125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 2020125
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 161463
Sroub do T-drazek (10.9 / 8.8)kompletni Typ 1614125
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375300 2220200
3753001212125
375300 101040
375300 2824100
375300101080
375300101063
3753001816160
375300 161663
375300 6625
375300 2824400
3753001614160
375300 2824250
375300 202080
375300 2424160
375300 1816125
375300 2824160
375300 2220125
375300 8832
375300 8880
375300 222080
375300 1412160
375300 1412125
375300 2020125
375300 161463
375300 1614125
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