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Mušlový chránič sluchu Týlový třmen Peltor™ Optime™ II, Typ: 2

Údaje o objednávce

Artikové číslo 097754 2

GTIN 4046719382651

Třída artiklu 04M

Popis

Provedení:
Peltor™ Optime™ II s týlovým třmenem. Usazení, odolné vůči sklouznutí, a konstantní přítlak
díky pružinovému ocelovému třmenu s 2bodovým zavěšením. Umožňuje optimální kombinaci s
jinými OOP. SNR = 31 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 20 dB).
Hodnota SNR (hodnota tlumení): 31 dB(A)

Technický popis

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 31 dB(A)

Řada Peltor™ Optime™

Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Příslušenství

Úložný box 096920

Absorbér potu Peltor™ clean 097304

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 09.03.2022 21:13 1/2



Technický list

TextFlow 12

Hygienická sada pro Peltor™ Optime™ II 097733

Indikátor hluku NI100 097305
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