
Technický list

TextFlow 12

Mušlové chrániče sluchu, závislé na hladině hluku Peltor™ ProTac™ III

Údaje o objednávce

Artikové číslo 097786

GTIN 4054596123229

Třída artiklu 04A

Popis

Provedení:
Ochrana sluchu s izolační technologií závislou na hladině hluku. Impulzní hluk nebo hlasité zvuky
jsou okamžitě tlumeny. Hlasitost okolí lze upravit v pěti stupních, aby se zabránilo akustické
izolaci a byla možná konverzace. S konektorem 3,5 mm pro externí audio vstup. Tímto způsobem
se také připojuje smartphone. Telefonní signály nebo hovory jsou vedeny přímo do ucha. V
případě potřeby lze připojit také rádiové zařízení. SNR = 32 dB (H = 34 dB, M = 29 dB, L = 22 dB).
Kombinuje ochranu sluchu a sluchátka.
Norma:
EN 352-4
Rozsah dodávky:
Včetně 2 AA baterií č. 081556 vel. LR6 pro až cca 100 hodin provozu.
Upozornění:
Hygienické sady pod č. 097767 vel. HY220
Hodnota SNR (hodnota tlumení): 32 dB(A)
Provozní doba: 100 h
Hmotnost: 355 g

Technický popis
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Technický list

TextFlow 12
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)

Provozní doba 100 h

Řada Peltor™ ProTac™ III

Počet obsažených baterií 2

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081556 LR6

Hmotnost 355 g

Zdroj energie Provoz s bateriemi

Norma EN 352-4

Druh produktu Zátkový chránič sluchu

Příslušenství

Alkalicko-manganové baterie  Mezinárodní konstrukční
velikost LR6

081556 LR6

Hygienická sada  Typ HY220 097767 HY220

Indikátor hluku NI100 097305

Úložný box 096920
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