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TextFlow 12

Ochranné ucpávky do uší, podle hladiny hluku Peltor™, Typ:

Údaje o objednávce

Artikové číslo 097797

GTIN 10078371670600

Třída artiklu 04A

Popis

Provedení:
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s ochrannými ucpávkami do uší 3M™ UltraFit™. SNR
= 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s ochrannými ucpávkami do uší PELTOR™ Triple C.
Elektronické ochranné ucpávky do uší 3M™ Peltor™ EEP-100 jsou vybaveny funkcí závislou
na hladině hluku a nabízí tak dynamickou regulaci okolních zvuků. Kromě toho je možné
zesílení tichých zvuků (např. hlasů) a ztlumení náhlého a škodlivého hluku. Je tak chráněn sluch
a současně je umožněno vědomí situace a lepší komunikace v hlučném prostředí. Uživatel může
ochranu sluchu obsluhovat intuitivně pomocí tlačítek a na počátku může individuálně nastavit
základní hlasitost. Ochranné ucpávky do uší je možné dobíjet pomocí USB-zástrčky u nabíjecího
boxu. Malý a lehký design zvyšuje pohodlí a zvyšuje tak přijatelnost nošení uživatelů.
Použití:
Pro komunikaci v náročném prostředí s vysokým a střídavým zatížením hlukem.
Norma:
EN 352-2; EN 352-7
Rozsah dodávky:
2 x ochranné ucpávky do uší, podle hladiny hluku, 1 x nabíjecí box, 1 x USB kabel, 1 pár ucpávek
UltraFit™ Small, 1 pár ucpávek UltraFit™ Medium, 1 pár ucpávek UltraFit™ Large, 1 pár ucpávek
Triple C.
Hodnota SNR (hodnota tlumení): 32 dB(A)
Provozní doba: 16 h
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Technický popis

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)

Provozní doba 16 h

Počet obsažených baterií 3

Č. zboží obsažených baterií/akumulátorů 081556 LR6

Zdroj energie Provoz s bateriemi

Norma EN 352-2

Norma EN 352-7

Druh produktu Ochranné ucpávky do uší

Příslušenství

Úložný box 096920

Alkalicko-manganové baterie  Mezinárodní konstrukční
velikost LR6

081556 LR6

Indikátor hluku NI100 097305
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