Technicky list /b Hoffmann Group

Sada montaznich sroubovaku s rukojeti ,multicraft”, Pocet dila: 11

Udaje o objednavce

Artikové cislo 667601 11
GTIN 7610733269747
Ttida artiklu 63E
Popis

Provedeni:

Cepel ze specialni slitiny PB Swiss Tools s maximalni moznou tvrdosti pfi mimotadné
houzevnatosti. Drazkova Cepel soubéznym, odsazenym bfitem, a tedy pfesné pasujici do
normovanych Sroubovych drazek. Hroty kiizovych cepeli frézované na pfesné rozméry. Povrch
poniklovany a chromovany, hrot ¢erny.

Rukojet ,,multicraft” z ndrazuvzdorného plastu pro upnuti riznych ¢epeli, mimofadné dobré
uchopeni, i s rukama od oleje.

Obsah:

Ploché cepele ¢. 659928: vel. 4; 5,5; 6,5; 8

Cepele pro $rouby Phillips ¢.659921: vel. 1a 2

Cepel Pozidriv ¢.659923: vel. 2

Cepel vystruzniku ¢. 667640: 1 ks

Plastova rukojet €. 667620: 1 ks

Sroubovak na elektroniku (plochy) €. 664400: vel.2,5a 3,5

Rozsah dodavky:

Vetné textilniho svinovaciho pouzdra.

Technicky popis
Pocet dilu 11
Undéseci profil Plochy Sroubovak

© Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge 21.02.2024 21:12 1/2



Technicky list

/% Hoffmann Group

Unaseci profil

Pozidriv-Sroubovaky

Unaseci profil Sroubovak pro $rouby Phillips
Vetné Cepele vystruzniku ano
Druh produktu Sroubovéky
Piislusenstvi

Cepel 6 mmpro 3rouby Phillips Velikost kfizové drazky 2 659921 2
Cepel vystruzniku 667640
Cepel 6 mmpro 3rouby Phillips Velikost kfizové drazky 1 659921 1
Cepel 6 mmplocha Sitka bfitu 6,5 mm 659928 6,5
P[gchy Sroubovak pro elektroniku s plastovou rukojeti Sirka 664400 3.5
bfitu b 3,5 mm

Cepel 6 mmplocha Sitka bfitu 5,5 mm 659928 5,5
Silova rukojet ,multicraft” ¢ervend 667620
Cepel 6 mmplocha Sitka bfitu 4 mm 659928 4
Cepel 6 mmpro 3rouby Pozidriv Velikost kiizové drazky 2 659923 2
Cepel 6 mmplocha Sitka bfitu 8 mm 659928 8
Plochy Sroubovak pro elektroniku s plastovou rukojeti Sitka 664400 2.5

bfitu b 2,5 mm
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