Technicky list /b Hoffmann Group

Nastrcna hlavice, 1/4 palce pro Torx®, Profil Torx®: E8

Udaje o objednavce

Artikové cislo 631500 E8
GTIN 4018754000975
Trida artiklu 63A
Popis

Provedeni:

Vykované z vysoce kvalitni oceli, s vnitfnim zahloubenim pro rychlé uchopeni hlav $roubd.
Vnitfni 4-hran s otvorem dle DIN 3120-D 6,3.

Material:

Vysokopevnostni ocel HPQ®; neodlupujici se chromova vrstva na nikl.

Upinaci 4hran: 1/4 palec

Rozmér profilu A: 7,5 mm

@ na hnané strané: 10,5 mm

Délka: 23 mm

Technicky popis

Profil Torx® E8

Rozmér profilu A 7,5 mm

@ na hnané strané 10,5 mm

Délka 23 mm

Upinaci 4hran 1/4 palec

Undéseci profil Nastrény kli¢ pro Srouby TORX®
o Vysoce vykonna ocel

Material HPQ®, chromovana

Druh produktu Nastréné klice

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 27.08.2021 22:15 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 27.08.2021 22:15 2/2



