Technicky list Ao Hoffmann Group

Racna prepinatelna, 1/4 palce, Typ:
oW

Udaje o objednavce

Cislo objednavky 632000
GTIN 4018754177738
Trida artiklu 63A
Popis

Provedeni:

Vybér materialu a specialni postupy kovani zarucuji optimalni funkci a dlouhou Zivotnost.
S packou pro prepinani pravého a levého chodu.

Norma:

AuB3envierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, chromovana.

Vhodné pro:

Ruc¢né ovladané hlavice.

Upinaci 4-hran: 1/4 palec

Celkova délka: 117 mm

Pocet bfita: 22

Technicky popis

Upinaci 4-hran 1/4 palec
Norma DIN 3120
Norma DIN 3122
Celkova délka 117 mm
Pocet bfith 22
Pracovni uhel 16,4 stupen
Material Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovany
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Prislusenstvi

Sada nahradnich dild 1/4 palce v¢etné kryci desticky 632250
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