
Technický list

TextFlow 12

Ráčna s jemným ozubením „Zyklop Speed“ přepínatelná, 1/4 palce s
výkyvnou hlavou a vyhazovačem

Údaje o objednávce

Artikové číslo 632390

GTIN 4013288121868

Třída artiklu 63F

Popis

Provedení:
Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S vyhazovačem a kroužkem pro přepínání pravého a levého chodu.
Volně otočná hlava ráčny s definovanými polohami aretace při 0° (použití jako šroubovák) a
oboustranně v poloze 75° a 90°. Pracovní úhel 5°.
Norma:
Außenvierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
Vhodné pro :
Ručně ovládané hlavice.
Upínací 4hran: 1/4 palec
Počet břitů: 72

Technický popis

Označení výrobce 8000 A
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