Technicky list /% Hoffmann Group

WROLY

Diamantovy délici kotouc 4 v 1 PREMIUM*** Premium, @ kotouce: 230 mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 569735 230
GTIN 9003177046179
Ttida artiklu 53T
Popis

Provedeni:

Diamantové fezné kotouce pro suché a mokré fezani. Otvor @ 22,23 mm.

- Kratké doby fezani diky skvéle fFezajicim diamantam.

- Extrémné dlouha Zivotnost, mensi ¢etnost vymény kotoucu.

- Primér z(stava stejny, stale stejna hloubka Fezu.

- Témér zadny otér kotouce znamena snizenou prachovou zatéz.

Maximalni vykon a Zivotnost diky nové technologii segment( s optimalizovanym rozloZenim
zrn. 20 — 30 % rychlejsi fez p¥i nizsich vibracich a cistych hranach fezu. Pro univerzalni
pouziti na beton, tvrdy kamen, abrazivni materialy a ocelobeton. Vyska povlaku 14 mm.
Norma:

Diamantové délici kotouce pro suché a mokré rezani. Otvor @ 22,23 mm.

Maximalni vykon a zivotnost pfi Cistych hranach fezu. Univerzalni pouziti na beton, tvrdy
kamen, abrazivni materialy a ocel.

Pouziti:

K déleni viech béznych stavebnich materiall jako beton (i armovany), cihly, pfirodni kdmen,
dlazdice, keramika, ocel, atd.

Upozornéni:

- Diamantova vrstva nabrousena jiz z vyroby. Dbejte na smér otaceni!

- DalSi diamantové délici kotouce na poptavku.

Maximalni obvodova rychlost: 80 m/s
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@ otvoru: 22,23 mm
@ otvoru: 22,23 mm

Technicky popis

@ otvoru

Vyska brusné vrstvy

@ kotouce

Max. pocet otacek

Brusivo

Zkratka brusiva

Tvar

Popis tvaru

Maximalni obvodova rychlost

Druh produktu

22,23 mm
14 mm
230 mm
6600 min’'
diamant
D
41
pfimé
80 m/s

Délici brusny kotou¢
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