Technicky list /% Hoffmann Group

KARBONHEX

Par rukavic KX-01A SHADOW, Velikost rukavice: 9

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 0943129
GTIN 6942542967950
Trida artiklu 02H
Popis

Provedeni:

Extrémné pfiléhavé a lehké ochranné rukavice s velmi vysokou prodysnosti. Velmi vysoky

komfort a dobry pocit pfi noseni pro mnohostranné moznosti pouZziti v oblasti jemné mechaniky.

- Velmi tenky (0,55 mm), ru¢né Sity nosny material pro pfresnou manipulaci.

- Prodys$na struktura wavex-grip na vnitini strané ruky a prstech pro zlepseny tchop a
optimalni ochranu vyrobku.

- Hibet ruky ze zesilené Lycry pro jesté vétsi volnost pohybu.

- Vhodné pro dotykové obrazovky.

Upozornéni:

Minimalni mnozstvi k objednani odpovida baleni nebo jeho ndsobkim.

Vlastnost rukavice: bezlatexové

Barva: ¢ernd / Seda

Technicky popis

Velikost rukavice 9

Rada KX

Druh rukavic Viceucelové rukavice
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Ochranna kategorie Kategorie Il

Obsah 1

Prat 40 °C barevné pradlo

Susit Suseni vzduchem

Vlastnost rukavice Bez DMF

Vlastnost rukavice Vhodné pro dotykovy displej

Vlastnost rukavice zesileni v ohybu palce

Vlastnost rukavice bezlatexové

EN 388:2016 2111X

Material nosice imitace klGize / Spandex

varianta povlaku vnitini plocha dlani

Rozsah pouziti Presnost

Délka 240 mm

Barva cernd / Seda

AQL G-Il 1,9 for critical, G—II'2,5
for major, G-Il 4,0 for Minor.

Pouziti vicerazové

Druh produktu Viceucelové rukavice
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