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Sada kleští s rukojeťmi 4dílná, Počet kleští: 4

Údaje o objednávce

Artikové číslo 700108 4

GTIN 4045197892003

Třída artiklu 72A

Popis

Provedení:
Chromvanadiová ocel, hlava a kloub lesklé. Rukojeti s vícesložkovými potahy.
Rozsah dodávky:
1 kombinované kleště č. 702995: vel. 180
1 siko kleště č. 706145: vel. 250
1 ploché zaoblené kleště zahnuté č. 713595: vel. 200
1 stranové štípací kleště č. 725245: vel. 160

Technický popis

Počet kleští 4

Druh produktu Multifunkční kleště

Příslušenství
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Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí
Celková délka 250 mm

706145 250

Stranové štípací kleště leštěné, opláštěné rukojeti Celková
délka 160 mm

725245 160

Vanadiové kombinované kleště, lesklé, 2složkové rukojeti
Celková délka 180 mm

702995 180

Ploché zaoblené kleště zahnuté, lesklé, s opláštěnými
rukojeťmi Celková délka 200 mm

713595 200
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