Technicky list /% Hoffmann Group

(IBY somens cror |
Digitalni dutinomér XT, Rozsah méreni: 16-20mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 428602 16-20
GTIN 5051102210021
Trida artiklu 46B
Popis

Provedeni:

3bodové vnitini mikrometry pro méfeni slepych otvord od vel. 12,5—16. Pevné méfici Celisti z
TK, od vel. 12,5 s TK nastavci. Odecitani pomoci velkého kontrastniho digitalniho displeje. Méfici
vieteno kompletné kalené a brousené. Bezpecné, bezchybné méfeni bez noniusu. Kompatibilni
s volitelnou aplikaci HCT (Hoffmann Group Connected Tools). K dispozici zdarma pro Android a
iOS.

Funkce:

- Pfepinani mm/palce.

- Nastaveni 4 predstavenych hodnot.

- Tla¢itko zap./vyp./uloz. hodnoty.

IP67: Je dana ochrana proti do¢asnému ponofeni do vody a proti pronikani prachu (prachotésné)
a také kompletni ochrana pred dotykem.

Rozsah dodavky:

Vetné 1 baterie ¢. 081560 vel. CR2032.

Zvlastni prislusenstvi:

Datovy kabel ¢. 498948.

USB kli¢ ¢. 498952.

Nastavovaci krouzky ¢. 484030.

Prodlouzeni ¢.428510.

Nahradni dil:

Nahradni méfici hlavy €. 428605, méfici Celisti €. 428745, pruzina zpétného chodu ¢. 428746.

Technicky popis
Standardné méfené hloubky 66 mm
Rozmér a 0,5 mm
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Rozsah méreni

Hloubky mérené s prodlouzenim
Mezni chyba

Volitelny odecet

Art. ¢. obsaZenych baterii / akumulatort
Pocet obsazenych baterii

Rada

Ochranna tfida IP

Zdroj energie

Bezdratovy pfenos dat
Bezdratovy prenos dat
Bezdratovy pfenos dat

Norma

Prepinatelné rozliseni

Rozhrani

Rozhrani

Rozhrani

Méfici technika

Obal

Kalibrovani

Druh produktu

16-20 mm
166 mm
0,004 mm
0,01/0,001 mm
081560 CR2032
1
HCT
IP 67
Provoz s bateriemi
Mobilni aplikace HCT
HID (Human Interface Device)
Software od vyrobce
DIN 863
mm / palce
Rozhrani RS232C
Rozhrani USB
Rozhrani Bluetooth
digitalni
Stabilni box
B6

3bodovy dutinomér

Sluzby

Kalibrovani3-bodovy dutinomér Maximalni rozsah méreni

20 mm

Kalibrace DAkkS3bodovy dutinomér Maximalni rozsah

méreni 200 mm

022500 20

022510 200

Prislusenstvi
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Pfipojovaci kabel Typ USB2

Prodlouzeni pro dutinoméry Typ 3/100

Nahradni méfici hlava XT Rozsah méfeni 16-20 mm
Knoflikovy ¢lanek / zvlastni baterie Typ baterii CR2032
Nastavovaci krouzekDIN 2250 C Jmenovity @ 18 mm
Radiovy pfijimac Bluetooth pro Bowers Typ
Pfipojovaci kabel Typ R2

Sada méficich Celisti3dilnd Rozsah méfeni 16-20 mm

Sada pruzin zpétného chodu3dilnd Rozsah méfeni 16-20
mm

498948 USB2
428510 3/100
428605 16-20
081560 CR2032
484030 18
498952
498948 R2
428745 16-20

428746 16-20
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