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Ochranné kalhoty s laclem pro svarece Splash, antracit / cervena, Konfek¢ni
velikost DE: 98

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 091486 98
GTIN 4057121030412
Trida artiklu 09S
Popis

Provedeni:

Kvalitni ochrana svafece v modernim, dvoubarevném designu. Stala a optimalni ochrana proti
plamenum pfi svafeni. Pfijemny komfort noseni pfi sou¢asné vysoké ochrané. Vysoka barevna
vérnost na zakladé indantrénovému zabarveni. Tézka kvalita tkaniny 525 g/m” je pfeduréena
zejména pro intenzivni svafecské prace. Stala ochrana pfed plamenem — i po 100 vypranich dle
ENISO 15797.

Kalhoty s laclem fady odévu Splash.

- Sle s nastavitelnou délkou ze stre¢ového materialu.

- Pas s nastavitelnou Sirkou.

- Integrované nakolenni kapsy.

Norma:

- ENISO 11611, Klasse 2, A1, A2

- ENISO 11612, A1,A2,B1,C1, E3, F1

Upozornéni:

V eShopu uvedena velikost odpovida konfekéni velikosti DE. Odpovidajici velikosti pouzivané ve
Vasi zemi zjistite v prevodni tabulce velikosti resp. v technickych datech.

Na vyzadani Ize dodat v dalSich barvach. Tabulku velikosti s mezindrodnim porovnanim velikosti
naleznete v nasi informacni ¢asti na konci katalogu.
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Svéreéské ochranné kalhoty s laclem v tmavé antracitové / $edé s gramazi textilu 330 g/m?

certifikované podle EN 11611, tridy 1 pod €. 091487.
Odév dle: DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamen(m a horku

Technicky popis

Konfekéni velikost DE

Velikost FR

Velikost IT

Rada

Pohlavi

Slozeni tkaniny

Gramaz materialu / hustota tkaniny

Prat
Odév dle

Odév dle

Barva

Druh produktu

98
42L
421

Splash

panské

100% bavlna
525 g/m’
Vhodné pro primyslové myti

DINEN ISO 11611
ochrana pfi svafovani

DIN EN ISO 11612 ochrana
proti plamendm a horku

antracit / ¢ervena

Ochranné svarecské kalhoty
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