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TextFlow 12

Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell NEXUS, Typ: 605RS

Údaje o objednávce

Artikové číslo 495073 605RS

GTIN 2050001957269

Třída artiklu 49G

Popis

Provedení:
Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell s velmi dobrou přesností. Tuhý rám stroje i pro drsné dílenské
použití.
Velký 6,5“ průmyslový barevný dotykový displej. Spuštění zkušebního zatížení z dotykového
displeje s elektronickým monitorováním přídržné doby. Aplikace zkušebního zatížení v
uzavřeném regulačním okruhu (snímač síly, Closed-Loop-System). Integrovaná zobrazovací a
řídicí elektronika s obsluhou na dotykovém panelu.
Norma:
DIN EN ISO 6508 und ASTM E-18, ISO 2039/1.
Rozsah dodávky:
Základní výbava připravená k provozu: úložný stůl rovný ⌀ = 150 mm. Dosedací plocha hranolu
⌀ = 60 mm, kužel Rockwell 120°, držák kuličky Rockwell 1/16 palce včetně zkušebního certifikátu
ASTM a ISO.
Upozornění:
Dodávka a transportní obal se účtují zvlášť. Kalibrace DAkkS je možná volitelně na místě
montáže.
Kalibrování: Cena na poptávku
Odečet: 1 HR
Ukazatel: 6,5palcová dotyková obrazovka
Kontrolní postup: Rockwell / Super-Rockwell
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Rozhraní: USB-2
Stupnice Rockwell: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y
Obsluha: s motorem

Technický popis

Předběžné zkušební zatížení 3; 10 kg

Hmotnost 82 kg

maximální šířka vzorku 250 mm

Označení výrobce NEXUS 610RS

Obsluha s motorem

Odečet 1 HR

Kontrolní postup Rockwell / Super-Rockwell

Rozhraní USB-2

Napájení 220 − 240 V / 50 Hz

Výška 855 mm

Šířka 250 mm

Maximální výška vzorku 165 mm

Ukazatel 6,5palcová dotyková obrazovka

Hlavní zatížení zkušební síla 15; 30; 45; 60; 100; 150 kg

Stupnice Rockwell
A, B, C, D, E, F, G, H, K, L,
M, P, R, S, N, T, V, W, X, Y

Délka 505 mm

Zdroj energie Síťový provoz

Kalibrování Cena na poptávku

Druh produktu Stroj na zkoušení tvrdosti Rockwell
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