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Police pevná, Typ: 1

Údaje o objednávce

Artikové číslo 914774 1

GTIN 4045197893826

Třída artiklu 9GT

Popis

Provedení:
Z ocelového plechu s práškově nanášeným lakem, k zavěšení do skříňového oddílu pojízdného
pracovního stolu.
Vhodné pro:
Pojízdný pracovní stůl č. 914560, 914564, 914568.
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 25 kg
Užitná šířka: 330 mm
Užitná hloubka: 450 mm
Tloušťka: 26 mm
Nosnost: 25 kg

Technický popis

Užitná hloubka 450 mm

Tloušťka 26 mm

Užitná šířka 330 mm

Nosnost 25 kg

Řada ToolTruck

Oblast použití Pojízdný pracovní stůl

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na
plochu (na kov)

25 kg

Druh produktu Police
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