Technicky list
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wihae

Torsln that work o yom

6hranny Sroubovak, s pricnou rukojeti plné izolovany, 6hran: 5mm

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 6274405
GTIN 4010995279295
Trida artiklu 63K
Popis

Provedeni:

Narazuvzdorna pfi¢na rukojet z plastu, cepel z chrom-vanadiové oceli, ¢ernéna, s nastrikanou

ochrannou izolaci.

Izolace do 1 000 V, provedena dle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Technicky popis

6hran
Délka cepele
Celkova délka

Unaseci profil

5mm
150 mm
182 mm

6-hranny Sroubovak

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Druh produktu Sroubovéky
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