Technicky list /% Hoffmann Group

Piejimaci kalibracni trn s Ciselnou toleranci bez pridavku na opotiebeni, Typ:

J

Udaje o objednavce

Artikové cislo 484028 )
GTIN 2050001952769
Trida artiklu 48B
Popis

DULEZITE: Artikl je konfigurovatelny

Toleran¢ni pole: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC

Kvalita: 10; 11; 12;13;6; 7, 8; 9

Jmenovity rozmér: 60.001 - 90 mm, Intervall: 0,001

Provedeni:

Méfici plochy z prvotfidni kalibrované oceli, kalené, zbavené pnuti, brousené a lapované.

Piejimaci kalibry jsou zhotoveny bez pfidavku na opotfebeni na strané se sprdvnym rozmérem.

Piejimaci kalibr s ¢iselnou toleranci, napt. ¢. 484028 28 + 0,01 / - 0,02.

Upozornéni:

- Zadejte presny jmenovity rozmér @ s toleranénim polem (A - ZC) a kvalitu (6 — 13) nebo
ciselnou toleranci ().

- Rozmérovy mezistupen méficich kalibra jsou jen mezni valeckové kalibry s rozméry za
desetinnou c¢arkou!

Kalibrovani: L6

Jmenovity rozmér: 60,001 - 90 mm

Technicky popis
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Tolerancni pole M
Tolerancni pole N
Toleran¢ni pole P
Tolerancni pole R
Tolerancni pole S
Toleran¢ni pole B
Tolerancni pole T
Tolerancni pole u
Toleran¢ni pole Vv
Tolerancni pole X
Tolerancni pole Y
Toleran¢ni pole Z
Tolerancni pole ZA
Tolerancni pole

Toleranc¢ni pole

Tolerancni pole

Tolerancni pole F
Toleran¢ni pole JS
Tolerancni pole cD
Toleranc¢ni pole EF
Toleran¢ni pole FG
Tolerancni pole ZB
Tolerancni pole ZC
Hodnota tolerance -2,7-54
Norma DIN 7164
Norma DIN 2245-1
Norma DIN EN ISO 1938-1
Kvalita 11
Kvalita 9
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Kvalita 8
Kvalita 12
Kvalita 6
Kvalita 10
Kvalita 7
Kvalita 13
Jmenovity rozmér 60,001 - 90 mm
Druh mérky Prebiraci kalibr
Kalibrovani L6

Druh produktu Mezni kalibr
Sluzby

Popisovani laserem Typ 018940
Kalibrovani Mezni véleckovy kalibr Maximalni & 200 mm 018400 200
Kalibrace DAKKS Mezni valeckovy kalibr Maximalni & 200 019620 200
mm

Kalibrovani Mezni valeckovy kalibr Maximalni @ 200 mm 028300 200
Kalibrace DAKkS Mezni valeckovy kalibr Maximalni & 200 028340 200

mm
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