Technicky list /b Hoffmann Group

/R RENNSTEIG
Sada sekaci a prubojnika v plastovém drzaku, Pocet kusi naradi: 6

Udaje o objednavce

Artikové ¢islo 745200 6
GTIN 4049002084447
Trida artiklu 73U
Popis

Provedeni:

Ploché a kiizové sekace na kov, dale priibojniky a dal¢iky s osmihrannou stopkou, rovnomérné
prokalené; seka¢e mozno brousit nékolikrat. Specialni zuslechténi sekaci hlavice zabranuje
tristéni.

Norma:

Gepriifte Sicherheit nach DIN 7255.

Material:

Chromvanadiova ocel, lakovany povrch.

Obsah:

Plochy sekac: po 1 ks 125; 150 mm

Kfizové sekace: 1 ks 125 mm

Pribojnik: po 1 ks 120x2; 1503 mm

Dal¢ik: 1 ks 1204 mm

Technicky popis
Pocet kusl naradi 6
Druh produktu Sekace

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 21.02.2024 21:11 1/2



Technicky list /% Hoffmann Group

Piislusenstvi

Plochy seka¢ Celkova délka 150 mm 740500 150
Dulcik, normalni kvalita DIN 7250 Celkova délka 120/10 749000 120/10
mm

Pribojniktézké provedeni @ hrotl 2 mm 745500 2
Kfizovy sekac Celkova délka 125 mm 740600 125
Plochy seka¢ Celkova délka 125 mm 740500 125
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