
Technický list

TextFlow 12

Sada plochých zaoblených kleští dlouhé provedení, 3dílná, Počet kleští: 3

Údaje o objednávce

Artikové číslo 700115 3

GTIN 4045197347732

Třída artiklu 72A

Popis

Provedení:
Robustní kleště z chromvanadiové oceli, niklované. Dvojité plastové obložení pro lepší uchopení,
čelisti uvnitř ozubené.
Použití:
Uchopení a montáž nízkouložených, resp. nesnadno dostupných součástí.
Rozsah dodávky:
1 ploché zaoblené kleště, rovné: 280 mm
1 ploché zaoblené kleště, zalomené 45°: 280 mm
1 kleště pro mechaniky (kleště na zapalovací svíčky): 280 mm

Technický popis

Počet kleští 3

Druh produktu Ploché zaoblené kleště
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